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 暫定版 データシート 

2SC4901 
シリコン NPN エピタキシァル形 

特長 

 VHF & UHF 広帯域低雑音増幅用 
 利得帯域幅積が大きい。 

fT = 9 GHz typ. 
 高電力利得，低雑音指数 

PG = 13.0 dB typ. 
NF = 1.2 dB typ. (f = 900 MHz) 

 

外観図 

: PTSP0003ZA-A
( : CMPAK)
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【注】 現品表示マークは「YK–」です。 

 

絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

コレクタ・ベース電圧 VCBO 15 V 

コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 9 V 

エミッタ・ベース電圧 VEBO 1.5 V 

コレクタ電流 IC 50 mA 

許容コレクタ損失 PC 100 mW 

接合部温度 Tj 150 C 

保存温度 Tstg –55 ～ +150 C 
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電気的特性 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

コレクタ・ベース破壊電圧 V(BR)CBO 15 — — V IC = 10 A, IE = 0 

ICBO — — 10 A VCB = 12 V, IE = 0 コレクタ遮断電流 

ICEO — — 1 mA VCE = 9 V, RBE =  

エミッタ遮断電流 IEBO — — 10 A VEB = 1.5 V, IC = 0 

直流電流増幅率 hFE 50 120 250  VCE = 5 V, IC = 20 mA 

コレクタ出力容量 Cob — 0.9 1.4 pF VCB = 5 V, IE = 0, f = 1 MHz 

利得帯域幅積 fT 6.0 9.0 — GHz VCE = 5 V, IC = 20 mA 

電力利得 PG 10.0 13.0 — dB VCE = 5 V, IC = 20 mA, f = 900 MHz 

雑音指数 NF — 1.2 2.5 dB VCE = 5 V, IC = 5 mA, f = 900 MHz 
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主特性 
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S パラメータ 

(VCE = 5 V, IC = 5 mA, ZO = 50 , エミッタ接地) 

Freq. S11 S21 S12 S22 

(MHz) MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. 

200 0.672 –69.4 10.99 134.0 0.0610 58.8 0.752 –26.7 

400 0.533 –109.9 7.32 111.5 0.0841 49.9 0.528 –50.5 

600 0.469 –134.7 5.28 98.8 0.0989 49.3 0.412 –56.0 

800 0.446 –152.3 4.12 90.2 0.112 50.9 0.351 –59.0 

1000 0.432 –165.9 3.37 83.2 0.126 53.5 0.316 –61.0 

1200 0.427 –176.2 2.88 77.2 0.141 55.5 0.294 –63.3 

1400 0.430 174.1 2.52 72.1 0.157 57.4 0.282 –66.0 

1600 0.433 166.5 2.26 67.5 0.174 58.6 0.274 –69.1 

1800 0.439 158.0 2.04 63.3 0.191 59.2 0.269 –72.0 

2000 0.453 151.9 1.88 59.2 0.209 60.0 0.265 –76.0 

 
(VCE = 5 V, IC = 20 mA, ZO = 50 , エミッタ接地) 

Freq. S11 S21 S12 S22 

(MHz) MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. 

200 0.421 –115.2 17.40 114.7 0.0399 50.6 0.474 –57.7 

400 0.377 –150.2 9.74 98.5 0.0609 64.2 0.284 –67.2 

600 0.370 –167.0 6.68 90.1 0.0822 67.8 0.213 –70.5 

800 0.373 –179.1 5.09 84.0 0.105 68.6 0.180 –72.9 

1000 0.371 170.6 4.13 79.0 0.128 69.2 0.161 –74.9 

1200 0.377 164.9 3.49 74.3 0.151 68.9 0.151 –77.6 

1400 0.384 156.9 3.04 70.3 0.174 68.3 0.146 –80.7 

1600 0.388 150.7 2.71 66.8 0.197 67.3 0.143 –83.5 

1800 0.392 145.3 2.45 63.3 0.219 66.2 0.142 –87.2 

2000 0.406 139.0 2.25 59.5 0.241 64.9 0.141 –91.0 
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外形寸法図 
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Dimension in Millimeters

Min Nom Max

A3

SC-70 0.006g

MASS[Typ.]

CMPAK / CMPAKVPTSP0003ZA-A

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous Code

b

A-A Section

c

Package Name

CMPAK

 
 

発注情報 

発注型名 梱包数量 梱包形態 

2SC4901YK-TL-E 
2SC4901YK-TL-H 

3000 個 178 mm リール, 8 mm エンボステーピング 

【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 
ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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