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 PP/MP データシート 

HZUシリーズ 
シリコンプレーナ形ツェナーダイオード 
定電圧用 

特長 

 8mmテーピング梱包仕様が標準となっておりますので自動装着が可能です。 
 超小型レジン外形のため面装着に対応でき、また小型設計及び高密度実装が可能です。 
 
 

発注情報 

型名 レーザマーク パッケージ名称 パッケージコード テーピング略称 (数量) 

HZUシリーズ TRF 型名表示表参照 URP PTSP0002ZA-A TRF (3,000個 / リール)
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絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

許容損失 Pd *1 200 mW 

接合部温度 Tj 150 °C 

保存温度 Tstg –55～+150 °C 

【注】 1. 図 3参照 

 

電気的特性 

(Ta = 25°C) 
ツェナー電圧 逆電流 動作抵抗 

VZ (V) *1 測定条件 IR (A) 測定条件 rd () 測定条件 
型名 区分 Min Max IZ (mA) Max VR (V) Max IZ (mA) 

HZU2.0 B 1.90 2.20 5 120 0.5 100 5 
HZU2.2 B 2.10 2.40 5 120 0.7 100 5 
HZU2.4 B 2.30 2.60 5 120 1.0 100 5 

B1 2.50 2.75 HZU2.7 
B2 2.65 2.90 

5 120 1.0 110 5 

B1 2.80 3.05 HZU3.0 
B2 2.95 3.20 

5 50 1.0 120 5 

B1 3.10 3.35 HZU3.3 
B2 3.25 3.50 

5 20 1.0 130 5 

B1 3.40 3.65 HZU3.6 
B2 3.55 3.80 

5 10 1.0 130 5 

B1 3.70 3.97 HZU3.9 
B2 3.87 4.10 

5 10 1.0 130 5 

B1 4.01 4.21 
B2 4.15 4.34 

HZU4.3 

B3 4.28 4.48 

5 10 1.0 130 5 

B1 4.42 4.61 
B2 4.55 4.75 

HZU4.7 

B3 4.69 4.90 

5 10 1.0 130 5 

B1 4.84 5.04 
B2 4.98 5.20 

HZU5.1 

B3 5.14 5.37 

5 5 1.5 130 5 

B1 5.31 5.55 
B2 5.49 5.73 

HZU5.6 

B3 5.67 5.92 

5 5 2.5 80 5 

B1 5.86 6.12 
B2 6.06 6.33 

HZU6.2 

B3 6.26 6.53 

5 2 3.0 50 5 

B1 6.47 6.73 
B2 6.65 6.93 

HZU6.8 

B3 6.86 7.14 

5 2 3.5 30 5 

B1 7.06 7.36 
B2 7.28 7.60 

HZU7.5 

B3 7.52 7.84 

5 2 4.0 30 5 

B1 7.76 8.10 
B2 8.02 8.36 

HZU8.2 

B3 8.28 8.64 

5 2 5.0 30 5 

【注】 1. VZは，パルス 40msでの値 
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ツェナー電圧 逆電流 動作抵抗 

VZ (V) *1 測定条件 IR (A) 測定条件 rd () 測定条件 

型名 区分 Min Max IZ (mA) Max VR (V) Max IZ (mA) 
B1 8.56 8.93 
B2 8.85 9.23 

HZU9.1 

B3 9.15 9.55 

5 2 6.0 30 5 

B1 9.45 9.87 
B2 9.77 10.21 

HZU10 

B3 10.11 10.55 

5 2 7.0 30 5 

B1 10.44 10.88 
B2 10.76 11.22 

HZU11 

B3 11.10 11.56 

5 2 8.0 30 5 

B1 11.42 11.90 
B2 11.74 12.24 

HZU12 

B3 12.08 12.60 

5 2 9.0 35 5 

B1 12.47 13.03 
B2 12.91 13.49 

HZU13 

B3 13.37 13.96 

5 2 10.0 35 5 

B1 13.84 14.46 
B2 14.34 14.98 

HZU15 

B3 14.85 15.52 

5 2 11.0 40 5 

B1 15.37 16.01 
B2 15.58 16.51 

HZU16 

B3 16.35 17.09 

5 2 12.0 40 5 

B1 16.94 17.70 
B2 17.56 18.35 

HZU18 

B3 18.21 19.03 

5 2 13.0 45 5 

B1 18.86 19.70 
B2 19.52 20.39 

HZU20 

B3 20.21 21.08 

5 2 15.0 50 5 

B1 20.88 21.77 
B2 21.54 22.47 

HZU22 

B3 22.23 23.17 

5 2 17.0 55 5 

B1 22.93 23.96 
B2 23.72 24.78 

HZU24 

B3 24.54 25.57 

5 2 19.0 60 5 

HZU27 B 25.10 28.90 2 2 21.0 70 2 
HZU30 B 28.00 32.00 2 2 23.0 80 2 
HZU33 B 31.00 35.00 2 2 25.0 80 2 
HZU36 B 34.00 38.00 2 2 27.0 90 2 

【注】 1. VZは，パルス 40msでの値 
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型名表示表 

型名 区分 マーク文字  型名 区分 マーク文字 型名 区分 マーク文字

HZU2.0 B 2 ･ 0  B1 6 ･ 2  B1 1 3 ･ 

HZU2.2 B 2 ･ 2  B2 6 ･ 2  B2 1 3 ･ 

HZU2.4 B 2 ･ 4  

HZU6.2 

B3 6 ･ 2  

HZU13 

B3 1 3 ･ 

B1 2 ･ 7  B1 6 ･ 8  B1 1 5 ･ HZU2.7 

B2 2 ･ 7  B2 6 ･ 8  B2 1 5 ･ 

B1 3 ･ 0  

HZU6.8 

B3 6 ･ 8  

HZU15 

B3 1 5 ･ HZU3.0 

B2 3 ･ 0  B1 7 ･ 5  B1 1 6 ･ 

B1 3 ･ 3  B2 7 ･ 5  B2 1 6 ･ HZU3.3 

B2 3 ･ 3  

HZU7.5 

B3 7 ･ 5  

HZU16 

B3 1 6 ･ 

B1 3 ･ 6  B1 8 ･ 2  B1 1 8 ･ HZU3.6 

B2 3 ･ 6  B2 8 ･ 2  B2 1 8 ･ 

B1 3 ･ 9  

HZU8.2 

B3 8 ･ 2  

HZU18 

B3 1 8 ･ HZU3.9 

B2 3 ･ 9  B1 9 ･ 1  B1 2 0 ･ 

B1 4 ･ 3  B2 9 ･ 1  B2 2 0 ･ 

B2 4 ･ 3  

HZU9.1 

B3 9 ･ 1  

HZU20 

B3 2 0 ･ 

HZU4.3 

B3 4 ･ 3  B1 1 0 ･  B1 2 2 ･ 

B1 4 ･ 7  B2 1 0 ･  B2 2 2 ･ 

B2 4 ･ 7  

HZU10 

B3 1 0 ･  

HZU22 

B3 2 2 ･ 

HZU4.7 

B3 4 ･ 7  B1 1 1 ･  B1 2 4 ･ 

B1 5 ･ 1  B2 1 1 ･  B2 2 4 ･ 

B2 5 ･ 1  

HZU11 

B3 1 1 ･  

HZU24 

B3 2 4 ･ 

HZU5.1 

B3 5 ･ 1  B1 1 2 ･  HZU27 B 2 7 ･ 

B1 5 ･ 6  B2 1 2 ･  HZU30 B 3 0 ･ 

B2 5 ･ 6  

HZU12 

B3 1 2 ･  HZU33 B 3 3 ･ 

HZU5.6 

B3 5 ･ 6      HZU36 B 3 6 ･ 

【注】 1. マーク例 

HZU2.0B HZU30B

(1) (2) B1,B2

HZU4.3B2

(3) B1,B2,B3

2•0 30• 3•0

HZU3.0B1

3•0

HZU3.0B2

4•3

HZU4.3B1

4•3 4•3

HZU4.3B3  
 
 2. ご発注の際は，HZU2.0B, HZU2.2B, ･･･ HZU36Bとご指定ください。(Bグレードの場合) 

 3. ご発注の際は，HZU2.7B1, HZU2.7B2, ･･･ HZU24B3とご指定ください。(B1～B3グレードの場合) 
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主特性 
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外形寸法図 
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Dimension in Millimeters

Min Nom Max

Reference
Symbol

SC-76A 0.004g

MASS[Typ.]

URP / URPVPTSP0002ZA-A

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous CodePackage Name

URP
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