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Min. Nom. Max.

D － 4.00 －

E － 4.00 －

D1 2.80 BSC

E1 2.80 BSC

A － － 0.99

A₁ 0.15 0.20 0.25

b 0.20 0.25 0.30

e 0.40 BSC

aaa 0.10

ccc 0.10

ddd 0.10

eee 0.15

fff 0.05

n － 64 －
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外形図　Outline drawing

Renesasコード  PVBG0064LB-A

JEITA Package Code RENESAS Code MASS(Typ.)[g]

P-VFBGA64-4×4-0.40 PVBG0064LB-A 0.03


